Yuvarlak silindir
EG-6-25-PK-3

Uriin numarasi: 15895

Micro Pneumatic

Bilgi sayfasi

Ozellik Deger
Strok 25 mm
Piston ¢api 6 mm
Yastiklama Bir ucta
Ayarlanmaz
Montaj pozisyonu istenildigi gibi
Tasarim yapisi Piston
Piston kolu
Silindir borusu
Konum algilama No
Versiyonlar tek tarafli piston kolu
Galisma basinci 3...7 bar
Galisma sekli tek etkili
basili

Kullanim havasi

I1S08573-1:2010’a uygun basingli hava [7:-:-

Korozyona karsi dayaniklilik sinifi KBK

1- Disiik paslanma

PWIS uygunlugu

VDMA24364-B2-L

Gevre sicakligi 5...60 °C

0,6 MPa (6 bar, 87 psi) degerinde teorik kuvvet, ileri akis 11,8N

Teorik minimum yay geri donis kuvveti 2,5N

Teorik maksimum yay geri donis kuvveti 52N

Oriin agirhig 24 g

Baglanti sekli Kontra somunlu
Pnomatik baglant PK-3

Malzeme hakkinda not

RoHS'a uygun

Malzeme, kapak

Yiiksek alisimli celik

Malzeme, sizdirmazlik elemanlari

NBR

Malzeme, piston mili

Yiiksek alisimli paslanmaz celik

Malzeme, silindir borusu

Yiiksek alisimli paslanmaz celik
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