Baglanti kablosu
SIM-M8-4GD-5-PU

Uriin numarasi: 158961

Sensorler ve yaklasim sensorleri icin.

Bilgi sayfasi

FESTO

(olye)

30 On

Ozellik Deger
Uygun oldugu standart EN 61076-2-104
EN 61984

Elektriksel baglanti

4-kutup / 4-kablo
Diiz soket / agik ug

M8x1 / -
Galisma gerilimi araligi DC 0..30V
Calisma gerilimi araligi AC 0..30V
40°C'de kabul edilebilir akim yiikii 4A
Asiri gerilim dayanimi 0,8 kV
Kablo uzunlugu 5m
Kablo ozelligi Standart

Kablo test kosullari

Festo standardina uygun egilme dayanimi, test kosullari talep {izerine
verilir

Test kosullari talep tizerine verilir

Energy chain: » 5 million cycles, bending radius 75 mm

Kablo ¢api 4,5 mm
Kablo yapisi 4x0,25
iletken- ve nominal kesit 0,25 mm2
Renk kodu, niive izolasyonu mavi
kahve rengi
Siyah
beyaz
Koruma sinifi IP65
IP68
Cevre sicakligi -25...80°C
Hareketli kablo désemedeki ¢evre sicakligi -5...80°C

CE isareti (bkz. uygunluk beyani)

EU-RoHS-RL uyarinca

UKCA isareti (bkz. Uygunluk Beyanr)

UK RoHS talimatlarina gére

PWIS uygunlugu

VDMA24364-B2-L

Malzeme hakkinda not

RoHS'a uygun
Halogen-free
Fosforik asit ester icermez

Kirlilik sinifi 3

Korozyona karsi dayaniklilik sinifi KBK 2 - Ortalama paslanma
Malzeme, kablo kilifi TPE-U(PU)

Kablo govdesinin rengi gri

Malzeme, muhafaza TPE-U(PU)

Renkli gévde Siyah

Malzeme, rakor somunu Nikel kapli piring
Malzeme, sizdirmazlik elemanlari NBR

Malzeme, stkma baglantilar Piring, altin kaplama
Malzeme, yalitkan kilif PP
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