Mikro filtre
PFML-90-HP3-AST

Uriin numarasi: 1612487

Bilgi séyfa5|

FESTO

Ozellik Deger
Seri L
Buyuklik 90
Tasarim yapisi Elyaf filtre
Filttrasyon derecesi 0,01 pm
Su bosaltma manuel
Mpa isletim basinci 0...5MPa
Galisma basinci 0... 50 bar

Kullanim havasi

IS0 8573-1:2010'a uygun basingli hava [2:4:4]
Asal gazlar

Calisma ve pilot ortam hakkinda agiklama

Yaglamali operasyon miimkiin degil

Cikistaki havanin temizlik sinifi

I1S08573-1:2010’a uygun basingl hava [1:4:2]

Hava kalite sinifi i¢in maks. standart debi miktari 10.220 |/min

Filtrenin verimi 99,99998 %

Max. Yogusan sivi miktari 200 cm3

Korozyona karsi dayaniklilik sinifi KBK 2 - Ortalama paslanma
PWIS uygunlugu VDMA24364 Zon llI

Gidalar igin glivenli

Tamamlayici malzeme bilgilerine bakin

Kullanim havasi sicakligi

5...60 °C

Cevre sicakligi

5...60 °C

Depolama sicaklig

-10...60 °C

CE isareti (bkz. uygunluk beyani)

basing cihazlarinin EU yonetmeligine uygun

UKCA isareti (bkz. Uygunluk Beyani)

Basingli cihazlar icin Birlesik Krallik Yonetmeligi

Baglanti sekli

Hat déseme

Montaj pozisyonu

dikey +/- 5°

Malzeme, muhafaza

islenmis aliiminyum alisimli

Malzeme, filtre

Boron silikat lifi

Malzeme, canak

Yiiksek alisimli paslanmaz gelik

Malzeme, sizdirmazlik elemanlari NBR

Malzeme hakkinda not RoHS'a uygun
Uriin agirlig 7.700 g
Hacim 3
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