Baglanti plakasi

PAML-CP-186-HP3-G114

Uriin numarasi: 1629296

Bilgi s;yfa5|

FESTO

Ozellik Deger
Buyuklik 186
Nominal ¢ap DN 54

Seri L

Mpa isletim basinci 0...5MPa
Calisma basinci 0... 50 bar

Kullanim havasi

I1S08573-1:2010’a uygun basingli hava [-:-:-

Korozyona karsi dayaniklilik sinifi KBK

2 - Ortalama paslanma

PWIS uygunlugu

VDMA24364-B2-L

Depolama sicaklig

-10...60°C

Gidalar igin giivenli

Tamamlayici malzeme bilgilerine bakin

Kullanim havasi sicakligi

5...60 °C

Cevre sicakligi 5...60 °C
Uriin agirlig: 4.600 g
Pnomatik baglanti 1 G11/4
Pnomatik baglanti 2 G11/4

Malzeme hakkinda not

RoHS'a uygun

Malzeme, baglanti plakasi

islenmis aliiminyum alisimli

Malzeme, sizdirmazlik elemanlari

NBR

Malzeme, vidalar

Paslanmaz celik
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