
Avare kasnak 
FLSM-12-L
Ürün numarası: 164229

1 / 109.11.2023 – Değişikliğe tabidir – Festo SE & Co. KG

Açısal silindir DSM için.
Bu silindirler talep üzerine ATEX sertifikasıyla teslim edilebilir.  Veri 
sayfasındaki "ATEX tanımlama", "ATEX ortam sıcaklığı" ve "CE etiketi" 
bilgileri yalnız sertifikalı silindirler için geçerlidir.

Bilgi sayfası

Özellik Değer

Büyüklük 12
Dönme yönü saat yönünün tersi dönüş
Montaj pozisyonu istenildiği gibi
PWIS uygunluğu VDMA24364-B1/B2-L
Çevre sıcaklığı -10 ... 60 °C
0,6 MPa (6 bar, 87 psi) değerinde teorik tork 1,2 Nm
Ürün ağırlığı 300 g
Malzeme, muhafaza İşlenmiş alüminyum alışımlı
Malzeme, burç Karbonlu çelik
Malzeme, mil Karbonlu çelik


