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Classic - yeni konstrüksiyonlar için kullanmayın
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Şartlandırıcılar için.
Modern alternatiflere, tip numarasının ilk dört basamağını arama 
alanına girerek ulaşabilirsiniz.

Bilgi sayfası

Özellik Değer

Çalışma basıncı 2,5 ... 16 bar
Karakteristik bobin değerleri 24 V DC: 3 W
Müsaade edilir gerilim salınımı +/- 10 %
Kullanım havası ISO8573-1:2010’a uygun basınçlı hava [7:4:4]

Asal gazlar
Çalışma ve pilot ortam hakkında açıklama Yağlamalı operasyon mümkün (diğer işlemler için gerekli)
Malzeme hakkında not RoHS'a uygun
PWIS uygunluğu VDMA24364-B1/B2-L
Çıkıştaki havanın temizlik sınıfı ISO8573-1:2010’a uygun basınçlı hava [7:4:4]

Asal gazlar
Elektriksel bağlantı Bağlantı şeması Şekil C, EN 175301-803 uyarınca

Erkek soket
DIN EN 175301-803 e göre


