
Çalıştırma valfi 
HEE-1/8-D-MINI-110
Ürün numarası: 165069
Classic - yeni konstrüksiyonlar için kullanmayın
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Şartlandırıcılar için.
Modern alternatiflere, tip numarasının ilk dört basamağını arama 
alanına girerek ulaşabilirsiniz.

İmalattan kalkan tip. 2022'a kadar mevcut.Alternatif ürünler için 
destek portaline bakın.

Bilgi sayfası

Özellik Değer

Çalışma basıncı 2,5 ... 16 bar
Karakteristik bobin değerleri 110 V AC: 50/60 Hz, toplama gücü 5 VA, tutma gücü 3.7 VA
Müsaade edilir gerilim salınımı +/- 10 %
Kullanım havası ISO8573-1:2010’a uygun basınçlı hava [7:4:4]

Asal gazlar
Çalışma ve pilot ortam hakkında açıklama Yağlamalı operasyon mümkün (diğer işlemler için gerekli)
Malzeme hakkında not RoHS'a uygun
CE işareti (bkz. uygunluk beyanı) alçak gerilim cihazlarıyla ilgili EU yönetmeliğine uygun
Çıkıştaki havanın temizlik sınıfı ISO8573-1:2010’a uygun basınçlı hava [7:4:4]

Asal gazlar
Elektriksel bağlantı Bağlantı şeması Şekil C, EN 175301-803 uyarınca

Erkek soket
DIN EN 175301-803 e göre


