Mini kizak
SLS-16-25-P-A

Uriin numarasi: 170501

ince yapili ve hassas rulman yataklamali.

Bilgi sayfasi

FESTO

@

Ozellik Deger
Strok 25 mm
Piston ¢api 16 mm
Tahrik tnitenin ¢alisma sekli Yoke
Yastiklama P: iki ucta esnek yastiklama halkalari/plakalari
Montaj pozisyonu istenildigi gibi
Yatak Bilyeli kafes kilavuzu
Tasarim yapisi Yoke
Piston
Piston kolu
Bilye kafes kilavuzu
Kizak
Konum algilama Yaklasim sensori i¢in
Mpa isletim basinci 0,1...1 MPa
Calisma basinci 1...10bar
14,5 ... 145 psi
Galisma sekli cift etkili

Kullanim havasi

1S08573-1:2010’a uygun basingli hava [7:4:4]

Galisma ve pilot ortam hakkinda agiklama

Yaglamali operasyon miimkiin (diger islemler igin gerekli)

Korozyona karsi dayaniklilik sinifi KBK

0 - Paslanma yok

PWIS uygunlugu

VDMA24364-B2-L

Cevre sicakligi -20...60°C

Konum sonlarindaki darbe enerjisi 0,15 Nm

Max. Kuvvet Fy 410N

Max. kuvvet Fz 410N

Max. tork Mx 2,5Nm

Max. tork My 2,5Nm

Max. tork Mz 1,4 Nm

0,6 MPa (6 bar, 87 psi) degerinde teorik kuvvet, déniis 104N

0,6 MPa (6 bar, 87 psi) degerinde teorik kuvvet, ileri akis 121N

Hareket eden kiitle 111¢g

Uriin agirlig 291g

Alternetif baglantilar Uriiniin teknik resmine bak
Baglanti sekli gecis delikli

Pnomatik baglant M5

Malzeme hakkinda not RoHS'a uygun

Malzeme, kapak islenebilir aliiminyum alasim, eloksalli
Malzeme, kilavuz Celik

Malzeme, muhafaza

Yiiksek alisimli paslanmaz celik
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