Dallanma modiilii
FRM-D-MAXI

UOriin numarasi: 170686
Classic - yeni konstriiksiyonlar i¢in kullanmayin

4 baglantili hava dagiticisi, ek modiiller icin tasiyici, dis baglantisi

pleytleri yok, FRB baglanti civatalari ile.

Modern alternatiflere, tip numarasinin ilk dért basamagini arama

alanina girerek ulasabilirsiniz.

Bilgi sayfasi

FESTO

Ozellik Deger

Montaj pozisyonu istenildigi gibi
Tasarim yapisi Dagitim moduli
Galisma basinci 0...16 bar

Ana debi yoniinde standart nominal debi miktari 1-52 20.000 |/min

Kullanim havasi

I1S08573-1:2010’a uygun basingli hava [7:-:-

Asal gazlar

Korozyona karsi dayaniklilik sinifi KBK

2 - Ortalama paslanma

PWIS uygunlugu

VDMA24364-B1/B2-L

Depolama sicaklig

-10...60 °C

Cikistaki havanin temizlik sinifi

IS08573-1:2010’a uygun basingli hava [7:-:-

Asal gazlar
Kullanim havasi sicakligi -10...60°C
Gevre sicakligi -10...60°C
Uriin agirlig: 442g
Pnomatik baglanti 3 G3/4
Pnomatik baglanti 4 G1/4

Malzeme hakkinda not

RoHS'a uygun

Malzeme, muhafaza
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