Vantuz
VAS-5-M5-NBR

Uriin numarasi: 173439

NBR'den imal, diiz, sizdirmazlik contali erkek dis, altigen

Bilgi sayfasi

FESTO

Ozellik Deger
Nominal genislik 1,5 mm
Vantuz capi 5mm
Effektif emis capi 4 mm
Baglantinin yoni listte
Emme vantuzu sekli yuvarlak diiz
Mpa isletim basinci -0,095 ... 0 MPa
Calisma basinci -0,95 ... 0 bar
-13,775 ... 0 psi
Nominal ¢alisma basinci -0,07 MPa
-0,7 bar
Nominal ¢alisma basinci (psi) -10,15 psi

Kullanim havasi

ISO 8573-1:2010'u baz alan atmosferik hava [7:-:

PWIS uygunlugu

VDMA24364-A1-L

Cevre sicakligi -20...80°C
%70 vakumda ayirma kuvveti 0,9N
Nominal isletme basincinda tutma kuvveti 0,9N
Baglanti disi M5

Vantuz baglantisi M5

Vakum baglantisi M5

Renk Siyah
Shore sertligi 55+/-5

Malzeme, vida disli tapa

islenmis aliiminyum alisimli

Malzeme hakkinda not

RoHS'a uygun

Malzeme, vantuz

NBR
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