
Basınç regülatörü 
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Ürün numarası: 173665
Classic - yeni konstrüksiyonlar için kullanmayın
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Dişli bağlantı pleytli, manometresiz.
Modern alternatiflere, tip numarasının ilk dört basamağını arama 
alanına girerek ulaşabilirsiniz.

Bilgi sayfası

Özellik Değer

Büyüklük Midi
Seri D
Kullanım havası ISO8573-1:2010’a uygun basınçlı hava [7:4:4]

Asal gazlar
Çalışma ve pilot ortam hakkında açıklama Yağlamalı operasyon mümkün (diğer işlemler için gerekli)
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK 2 - Ortalama paslanma
PWIS uygunluğu VDMA24364-B1/B2-L
Çıkıştaki havanın temizlik sınıfı ISO8573-1:2010’a uygun basınçlı hava [7:4:4]

Asal gazlar
Pnömatik bağlantı 1 3/4 NPT
Pnömatik bağlantı 2 3/4 NPT
Malzeme hakkında not RoHS'a uygun


