Doner flans
SNC-100

Uriin numarasi: 174388

Bilgi sayfasi

FESTO

Ozellik Deger
Biyiiklik 100
Standarda dayali ISO 15552 (6ncesinde VDMA 24652, 1S0 6431, NF E49 003.1, UNI 10290)

Korozyona karsi dayaniklilik sinifi KBK

1- Diisiik paslanma

PWIS uygunlugu

VDMA24364-B2-L

Cevre sicakligi

-40...150 °C

Oriin agirlig

867 g

Malzeme hakkinda not

RoHS'a uygun

Malzeme, sabitleyici

Aliminyum pres dokiim

Malzeme, saplama Celik
Galvaniz kapli

Malzeme, vidalar Celik
Galvaniz kapli

Malzeme, kilit Yay celigi
Galvaniz kapli
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