Coklu konum seti
DPNC-40

Oriin numarasi: 174419 FESTO
Cok konumlu silindir olusturmak i¢in ayni piston ¢apinda iki silindiri

baglamak igin
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Bilgi sayfasi

Ozellik Deger

Buyuklik 40

Korozyona karsi dayaniklilik sinifi KBK 1- Diisiik paslanma
PWIS uygunlugu VDMA24364-B1/B2-L
Gevre sicakligi -40...150 °C

Urtin agirlig 408 g

Malzeme hakkinda not RoHS'a uygun
Malzeme, sabitleyici Celik

Malzeme, vida disli pimler Celik

Galvaniz kapli
Malzeme, somun Celik
Galvaniz kapli
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