Motor kablosu
NEBM-M40G8-E-15-Q10N-LE8

Uriin numarasi: 1750243
Uretimden kalkacak driin

CMMP-AS'li encoder ile birlikte EMMS-AS-190 igin.

Bilgi sayfasi

Ozellik

FESTO

Deger

Kablo tanimlamasi

Tanimlama etiket tastyicisiz

Elektriksel baglanti 1, fonksiyon

Saha cihazi tarafi

Elektriksel baglanti 1, tasarim Yuvarlak
Elektriksel baglanti 1, baglanti tipi Soket
Elektriksel baglanti 1, kablo ¢ikisi Diiz
Elektriksel baglanti 1, baglanti teknolojisi M40x1,5
Elektriksel baglanti 1, pin/kablo sayisi 8
Elektriksel baglanti 1, dolu pin/kablo sayisi 8
Elektriksel baglanti 2, fonksiyon Kontrolor tarafi
Elektriksel baglanti 2, baglanti tipi Kablo
Elektriksel baglanti 2, baglanti teknolojisi Acik ug
Elektriksel baglanti 2, pin/kablo sayisi 8
Elektriksel baglanti 2, dolu pin/kablo sayisi 8
Calisma gerilimi araligi DC 0..630V
DC calisma gerilimi araligi hakkinda agiklama 0-300V,0.75 mm2icin
Galisma gerilimi araligi AC 0..630V
AC ¢alisma gerilimi araligi hakkinda agiklama 0-300V,0.75 mm2igin
40°C'de kabul edilebilir akim yiikii 22A
40°C'de kabul edilebilir akim yiikii hakkinda agiklama 0.75 mm2igin 12 A
Asiri gerilim dayanimi 4 kV
Darbe dayanimi hakkinda agiklama 0.75 mm2igin 2.5 kV
Kablo uzunlugu 15m
Kablo ozelligi Zincir baglanti hatti igin uygun
Egilme yarigapl, sabit kablo montaji »=70 mm
Egilme yaricapi, esnek kablo montaji »>= 140 mm
Kablo ¢api 14 mm
Kablo yapisi 4x2,5+2x(2x0,75)
Ekranli
iletken- ve nominal kesit 0,75 mm2
2,5 mm2
Damar sonlari Tel halkasi
Koruma sinifi IP65
Koruma sinifi hakkinda agiklama monte edilmis durumunda
Cevre sicakligi -50...90°C
Hareketli kablo désemedeki ¢evre sicaklig -40...90°C

CE isareti (bkz. uygunluk beyani)

algak gerilim cihazlariyla ilgili EU yonetmeligine uygun
EU-RoHS-RL uyarinca

UKCA isareti (bkz. Uygunluk Beyani)

Elektrikli ekipmanlar icin UK talimatlarina gore
UK RoHS talimatlarina gére

PWIS uygunlugu

VDMA24364-B2-L

Malzeme hakkinda not

RoHS'a uygun

Kirlilik sinifi 3

Korozyona karsi dayaniklilik sinifi KBK 0 - Paslanma yok
Malzeme, kablo kilifi TPE-U(PUR)
Kablo gévdesinin rengi portakal rengi
Malzeme, yalitkan kilif TPE-E
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