tek yonlii akis kontrol valfleri
GRLZ-M3

Uriin numarasi: 175040

Girisde kisma icin, doner baglantili.

Bilgi sayfasi

Ozellik

Deger
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Valf fonksiyonu

Hava beslemesi igin tek yonlii hiz ayar fonksiyonu

Pnomatik baglanti 1

M3

Pnomatik baglanti 2 M3

Ayarlama elemani Yarik basli vida
Baglanti sekli vidalanabilir
Kisma yoniindeki standart nominal debi 18 |/min

Cek valf yoniindeki standart nominal debi 18...20|/min
Calisma basinci 0,2 ...10 bar
Cevre sicakligi -10...60°C
Montaj pozisyonu istenildigi gibi
Akis kontrol kisma yoniinde normal debi 0,6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi) |33 |/min

Geri donus yoniinde normal debi 0,6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi) 33...37 |/min

Kullanim havasi

I1S08573-1:2010’a uygun basingl hava [7:4:4]

Calisma ve pilot ortam hakkinda agiklama

Yaglamali operasyon mimkiin (diger islemler igin gerekli)

PWIS uygunlugu

VDMA24364-B1/B2-L

Kullanim havasi sicakligi -10...60°C
Max. Sikma torku 0,3Nm
Uriin agirlig 2g
Malzeme, vida disli tapa Piring

Nikel kapli
Malzeme hakkinda not RoHS'a uygun
Malzeme, sizdirmazlik elemanlari NBR
Malzeme, ayar vidasi Piring

Malzeme, doner baglanti

Cinko pres dokiim
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