Dogrusal tahrik
DGP-80- -

Oriin numarasi: 175139
Classic - yeni konstriiksiyonlar i¢in kullanmayin

DGP, DGPL.

Modern alternatiflere, tip numarasinin ilk dért basamagini arama
alanina girerek ulasabilirsiniz.

Bilgi sayfasi

Genel data sheet - Kisisel degerler konfiglirasyonunuza baglidir.

FESTO

Ozellik Deger

Strok 10... 3.000 mm

Piston capi 80 mm

Yastiklama PPV: Iki uctan ayarlanabilir pnématik yastiklama
Sok alici, keskin karakteristik egiri

Montaj pozisyonu istenildigi gibi

Yatak Kaymali yatak
Ana yatak

Rulman yataklamali

Siirlicu prensibi

pozitif kilitleme (kanal)

Konum algilama

Yaklasim sensori igin

Versiyonlar Cift tarafli hava baglantisi
Standart kizak

Mpa isletim basinci 0,15 ... 0,8 MPa

Galisma basinci 1,5... 8 bar

Calisma sekli cift etkili

CE isareti (bkz. uygunluk beyant)

patlamaya karsi korumayla (ATEX) ilgili EU yonetmeligine uygun

UKCA isareti (bkz. Uygunluk Beyani)

UK EX talimatlarina gére

ATEX kategorisi Gaz

112G

Patlama ateslemesi koruma tipi Gaz

ExhICT4 Gb X

Patlama korumali ortam sicakligi

-10°C«¢= Ta <= +60°C

Kullanim havasi

I1SO08573-1:2010’a uygun basingli hava [7:-:-]

Calisma ve pilot ortam hakkinda agiklama

Yaglamali operasyon mimkiin (diger islemler igin gerekli)

Korozyona karsi dayaniklilik sinifi KBK

0 - Paslanma yok
1 - Dusiik paslanma
2 - Ortalama paslanma

PWIS uygunlugu

VDMA24364-B1/B2-L

Cevre sicakligi -10...60°C
Yastiklama boyu 83 mm
0,6 MPa (6 bar, 87 psi) degerinde teorik kuvvet, déniis 3.016 N
0,6 MPa (6 bar, 87 psi) degerinde teorik kuvvet, ileri akis 3.016 N
Alternetif baglantilar Uriiniin teknik resmine bak
Pnomatik baglanti G1/2
Malzeme, kapak Aluminium dokim
kapli
Malzeme, sizdirmazlik elemanlari NBR
TPE-U(PU)
Malzeme, muhafaza Alliminyum

eloksal kaplama
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