Basing salteri
PEV-1/4-B-0OD

UOriin numarasi: 175250 FESTO
Belirli bir basing degerine ulasildiginda elektrik devresini agar veya
kapatir. Ayarlanabilir basing anahtarlama noktasi, ayarlanabilir
anahtarlama histeresisi. Konnektor soketsiz.
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Bilgi sayfasi
Ozellik Deger
Uygun oldugu standart EN 60947-5-1
Miisaade edilebilirlik Cccc
CE isareti (bkz. uygunluk beyani) algak gerilim cihazlariyla ilgili EU yonetmeligine uygun
UKCA isareti (bkz. Uygunluk Beyani) Elektrikli ekipmanlar igin UK talimatlarina gore
Malzeme hakkinda not RoHS'a uygun
Olgme degeri Relatif basing
Olgme metodu Pnomatik-elektriksel basing cevirici
Mpa isletim basinci 0,1...1,2 MPa
Galisma basinci 1...12 bar
Kullanim havasi I1S08573-1:2010’a uygun basingli hava [7:-:-]
Su
Calisma ve pilot ortam hakkinda agiklama Yaglamali operasyon miimkiin (diger islemler icin gerekli)
Kullanim havasi sicakligi -20...80°C
Gevre sicakligi -20...80°C
Anahtarlama elemani fonksiyonu Segici anahtar
Max. Anahtarlama frekansi 3 Hz
Max. Anahtarlama ¢ikis gerilimi AC 250V
Max. Anahtarlama ¢ikis gerilimi DC 125V
Max. Cikis akimi 5.000 mA
Minimum yiik akimi 24V’ta1lmA
10 V’ta 10 mA
5V’ta 100 mA
Endiiktif yik icin kullanim kategorisi AC-14
DC-13
Omik yiik i¢in kullanim kategorisi AC-12
DC-12
Elektriksel baglant Baglanti semasi Sekil A, EN 175301-803'e gore
Erkek soket
DIN 43650' e gore
Kiibik tasarim
Baglanti sekli gecis delikli
Montaj pozisyonu istenildigi gibi
Pnomatik baglanti G1/4
Uriin agirlig 194 g
Malzeme, muhafaza Alliminyum pres dokim
Malzeme, anahtar kontagi glimiis
Anahtarlama durum gostergesi Sari LED
Anahtarlama ayarlama araligi 1..12bar
Koruma sinifi IP65
Korozyona karsi dayaniklilik sinifi KBK 2 - Ortalama paslanma
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