Pnomatik aktiiatorlii kiiresel vana

VZBA-3/4"-GG-63-T-22-F0304-V4V4T-PS30-R-90-4-C

Uriin numarasi: 1758072

2/2 yollu, flans delik dizisi FO304, vida disi EN 10226-1.
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Bilgi sayfasi

Ozellik

Deger

FESTO

Tasarim yapisi

2- Yollu-kiiresel vana
Doner tahrik elemani

Tetikleme sekli pnomatik

Montaj pozisyonu istenildigi gibi

Baglanti sekli Hat déoseme

Proses valfinin baglantisi Rp3/4

Anahtarlama konum gdstergesi Kanal yonii = akis yonii
Nominal ¢ap DN 20

Calisma basinci 6...8,4 bar

Proses valfinin nominal basinci 63

Ortam

I1S08573-1:2010’a uygun basingli hava [-:-:-]
Asal gazlar

Su (su buhari yok)

Notr sivilar

Kullanim havasi

I1S08573-1:2010’a uygun basingl hava [7:4:4]

Galisma ve pilot ortam hakkinda agiklama

Yaglamali operasyon miimkiin (diger islemler i¢in gerekli)

Kullanim havasi sicakligi

-10...200 °C

Cevre sicakligi -10...80°C
Debi miktari Kv 45,6 m3/h
Maks. yiizey sicakligi diizeni X
Patlama grubu diizeni IIC, IlIC
Malzeme hakkinda not RoHS'a uygun
PWIS uygunlugu VDMA24364 Zon llI
Malzeme, muhafaza Yiiksek alisimli paslanmaz gelik
Govde i¢in malzeme numarasi 1.4408
Malzeme, sizdirmazlik elemanlari PTFE
PTFE takviyeli
Malzeme, bilya Yiiksek alisimli paslanmaz ¢elik
Bilya i¢in malzeme numarasi 1.4408
Malzeme, mil Yiiksek alisimli paslanmaz gelik
Saft icin malzeme numarasi 1.4401
Uriin agirlig 3.100¢g

Patlama korumali ortam sicakligi

-10°C<=Ta <= +60°C

Korozyona karsi dayaniklilik sinifi KBK

3 - Yiiksek paslanma
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