Doner aktiiator
DSM-6-180-P-A-FF

Uriin numarasi: 175830

kilavuz saft, sabit durma ve pozisyon algilama

Bilgi sayfasi

FESTO

Ozellik Deger
Buyuklik 6

Yastiklama agisi 0deg

Donme agisi ayarlama araligi 0...180 deg
Donme aglisi 0...180 deg
Montaj pozisyonu istenildigi gibi
Hassas ayar -5 deg
Calisma sekli cift etkili

Tasarim yapisi

Doner kanat

Konum algilama

Yaklasim sensori i¢in

Galisma basinci

3,5... 8 bar

0,6 MPa (6 bar, 87 psi) degerinde maks. donme frekansi

3Hz

Kullanim havasi

1S08573-1:2010’a uygun basingli hava [7:4:4]

Calisma ve pilot ortam hakkinda agiklama

Yaglamali operasyon miimkiin (diger islemler igin gerekli)

PWIS uygunlugu

VDMA24364-B1/B2-L

Cevre sicakligi 0...60 °C

0,6 MPa (6 bar, 87 psi) degerinde teorik tork 0,15 Nm
Miisaade edilen kiitle atalet momenti 0,00065 kgm2
Uriin agirlig 85g

Baglanti sekli Disi disli
Pnomatik baglanti M3

Malzeme hakkinda not

RoHS'a uygun

Malzeme, tahrik mili

Yiiksek alisimli paslanmaz gelik

Malzeme, sizdirmazlik elemanlari

TPE-U(PU)

Malzeme, muhafaza

Aliminyum
eloksal kaplama
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