Sartlandirici
FRC-3/4-D-MAXI-KE

Uriin numarasi: 185837

Classic - yeni konstriiksiyonlar i¢in kullanmayin

Filtre-Regtilatdr, yaglayici, 24V DC bobinli (soket dahil degildir)
acma/kapatma valfi, giivenli yol verme valfi ve ayak baglantisindan olusur.
Manuel su bosaltmali ve metal korumali kavanoz.

Modern alternatiflere, tip numarasinin ilk dért basamagini arama

alanina girerek ulasabilirsiniz.

Bilgi sayfasi

FESTO

Ozellik Deger

Biiyiikliik Maxi

Seri D

Tetikleme glivenligi Kilitli doner diigme
Montaj pozisyonu dikey +/- 5°
Filttrasyon derecesi 40 pm

Su bosaltma

manuel, doner

Tasarim yapisi

Ac¢ma/Kapatma valfi

Manometreli filtre-regiilator

oranli standart piiskiirtmeli yaglayici
Guvenli yol verme valfi

Max. Yogusan sivi miktari 80 cm3

Kavanoz korumasi Metal korumali kavanoz
Basing gostergesi Manometreli

Calisma basinci 3...16 bar

Basing ayar araligi 2,5...12 bar

Max. Basing histeresis degeri 0,3 bar

Standart nominal debi 3.800 [/min

Kullanim havasi

I1S08573-1:2010’a uygun basingli hava [-:-:-]
Asal gazlar

Korozyona karsi dayaniklilik sinifi KBK

2 - Ortalama paslanma

PWIS uygunlugu

VDMA24364-B1/B2-L

Cikistaki havanin temizlik sinifi

1S08573-1:2010’a uygun basingl hava [7:4:-]

Asal gazlar
Kullanim havasi sicakligi -10...60°C
Cevre sicakligi -10...60°C
Uriin agirlig 4.200g
Baglanti sekli Hat doseme

Aksesuarli

Secenekler:
Pndmatik baglanti 1 G3/4
Pnomatik baglanti 2 G3/4
Malzeme, muhafaza Cinko pres dokiim
Malzeme, canak PC
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