Vakum jeneratorii
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Uriin numarasi: 185871

Classic - yeni konstriiksiyonlar i¢in kullanmayin

tfleme impulslu

Modern alternatiflere, tip numarasinin ilk dért basamagini arama

alanina girerek ulasabilirsiniz.

Bilgi sayfasi

FESTO

Ozellik Deger
Nominal genislik, nozul 0,95 mm
Montaj pozisyonu istenildigi gibi
Ejektoriin karakteristigi Yiiksek vakum
Galisma basinci 2...10 bar
Max. Vakum 85 %

Kullanim havasi

I1S08573-1:2010’a uygun basingl hava [7:4:4]

Calisma ve pilot ortam hakkinda agiklama

Yaglamali operasyon miimkiin (diger islemler icin gerekli)

Korozyona karsi dayaniklilik sinifi KBK

1 - Dusiik paslanma

PWIS uygunlugu

VDMA24364-B1/B2-L

Kullanim havasi sicakligi 0...50°C
Cevre sicakligi 0..50°C
Urtin agirhig 114 g
Elektriksel baglanti Erkek soket
Baglanti sekli gecis delikli

Pnomatik baglanti 1

Baglanti pleyti

Pnomatik baglanti 3

Baglanti pleyti

Vakum baglantisi

G1/8

Malzeme hakkinda not

RoHS'a uygun

Malzeme, muhafaza
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