Fis
SEA-GS-7

Uriin numarasi: 18666

Valf adalarrigin.

Bilgi sayfasi

FESTO

Ozellik Deger

Standarda dayali EN 61076-2-101

Baglanti sekli disli burclu

Kablo ¢ikisi Diiz

Oriin agirlig 17g

Elektriksel baglanti 1, tasarim Yuvarlak

Elektriksel baglanti 1, baglant tipi Erkek soket

Elektriksel baglanti 1, baglanti teknolojisi M12x1, EN 61076-2-101"'e uygun A-kodlu
Elektriksel baglanti 1, pin/kablo sayisi 4

Elektriksel baglanti 1, montaj tipi

Uzunlamasina tirtilli vida tip kilitleme

Elektriksel baglanti 2, baglanti teknolojisi

Vidali klemens

Elektriksel baglanti 2, pin/kablo sayisi 4

Galisma gerilimi araligi DC 0..250V
Calisma gerilimi araligi AC 0..250V
40°C'de kabul edilebilir akim yiikii 4A

Asiri gerilim dayanimi 2,5 kV

Kablo baglantisi Pg7

Kablo ¢api 3,3...6mm
Miisaade edilebilir kablo ¢api 4 ...6mm
iletken- ve nominal kesit 0,14 ...0,75 mm?2
Koruma sinifi IP67

Koruma sinifi hakkinda agiklama monte edilmis durumunda
Gevre sicakligi -40...85°C

CE isareti (bkz. uygunluk beyani)

algak gerilim cihazlariyla ilgili EU yonetmeligine uygun

UKCA isareti (bkz. Uygunluk Beyani)

Elektrikli ekipmanlar igin UK talimatlarina gore

PWIS uygunlugu

VDMA24364-B2-L

Malzeme hakkinda not

RoHS'a uygun

Kirlilik sinifi 3
Korozyona karsi dayaniklilik sinifi KBK 2 - Ortalama paslanma
Malzeme, muhafaza PBT
Renkli govde Siyah
Malzeme, vida tipi kilitleme PBT
Malzeme, sizdirmazlik elemanlari CR
FPM
Malzeme, sikma baglantilar Piring

Beyaz bronz kapli
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