Kablo soketi
ASI-SD-FK

Oriin numarasi: 18785 FESTO
Bilgi sayfasi
Ozellik Deger
Baglanti sekli gecis delikli
Montaj pozisyonu istenildigi gibi
Uriin agirlig 6,8¢g
Elektriksel baglanti 2-pinli
Soket, diiz
Galisma gerilimi araligi DC =75V
Calisma gerilimi araligi AC =60V
Miisaade edilen akim degeri 3A
Baglanti kesidi 1,5 mm2
Koruma sinifi IP65
Hareketli kablo désemedeki ¢evre sicakligi -5...50°C
Depolama sicaklig -30...85°C
PWIS uygunlugu VDMA24364-B2-L
Malzeme hakkinda not RoHS'a uygun
Malzeme, muhafaza PA
Malzeme, sikma baglantilar Bronz
09.11.2023 - Degisiklige tabidir — Festo SE & Co. KG 1/1



