Vakum emisli kavrayici

ESG-2

Uriin numarasi: 189167

Bilgi sayfasi

Genel data sheet - Kisisel degerler konfiglirasyonunuza baglidir.

FESTO

Ozellik Deger
Vantuz ¢api 2 mm
Montaj pozisyonu dikey
Ozel karakteristikler Antistatik

Tasarim yapisi

Vakum baglantisi tistte
Vakum baglantisi yanda
Yiikseklik dengeleyicili

Vantuz tutucunu diizenlemek

Buyiikliik 1

Emme vantuzu sekli

yuvarlak diiz

Kullanim havasi

ISO 8573-1:2010'u baz alan atmosferik hava [7:-:-

Korozyona karsi dayaniklilik sinifi KBK

1 - Dusiik paslanma

Cevre sicakligi

-30...200 °C

Vakum baglantisi

M3
M10x1
QS-4
PK-3

Malzeme hakkinda not

RoHS'a uygun

Malzeme, vantuz

BR

FPM

NBR

PUR

VMQ (silikon)
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