Vantuz tutucu
ESH-HF-4-M14X1

Uriin numarasi: 189263

Yiikseklik dengeleyicili, direkt vidalamak igin.

Bilgi safaS|

Ozellik Deger
Vantuz tutucu igin yiikseklik dengeleyici 6 mm
Nominal genislik 4 mm
Hacim 0,655 cm3
Montaj pozisyonu dikey

Tasarim yapisi

Vakum baglantisi Uistte
Yiikseklik dengeleyicili

Vantuz tutucunu diizenlemek

Bilyiikliik 4

Kullanim havasi

ISO 8573-1:2010'u baz alan atmosferik hava [7:-:-

Korozyona karsi dayaniklilik sinifi KBK

1- Diisiik paslanma

PWIS uygunlugu

VDMA24364-A1-L

Gevre sicakligi -10...60°C
Uriin agirlig 52g
Baglanti sekli erkek disli
Vakum portu iizerinden
Vantuz baglantisi Mé
Vakum baglantisi M14x1
Malzeme hakkinda not RoHS'a uygun
Malzeme, sizdirmazlik elemanlari NBR
POM
Malzeme, tutucu islah celigi
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