Gii¢ besleme modiilii

VABF-C8-12-P3A5-QX

Uriin numarasi: 1894888

Classic - yeni konstriiksiyonlar i¢in kullanmayin
Modern alternatiflere, tip numarasinin ilk dért basamagini arama

alanina girerek ulasabilirsiniz.

Bilgi sayfasi

FESTO

Ozellik Deger
Galisma basinci <8 bar

Korozyona karsi dayaniklilik sinifi KBK

0 - Paslanma yok

PWIS uygunlugu

VDMA24364-B1/B2-L

Kullanim havasi sicakligi

-5...60 °C

Gevre sicakligi

-5...60°C

Uriin agirlig

13,8¢g

Pnomatik baglanti 1

Kartus icin hazirlanmis

Malzeme hakkinda not

RoHS'a uygun

Malzeme, muhafaza

PA-kuvvetlendirilmis

09.11.2023 - Degisiklige tabidir — Festo SE & Co. KG

1/1



