L disli baglanti
QSL-3/8-6

Uriin numarasi: 190660
% Temel iiriin gami

360° yonlendirilebilir, i¢i altigen erkek dis.

Bilgi sayfasi

FESTO

Ozellik Deger
Biiyiiklik Standart
Nominal genislik 4,3 mm

Vidali saplamadaki sizdirmazlik tipi kaplama
Montaj pozisyonu istenildigi gibi
Tasarim L sekli

Tank biyuklugu 10

Tasarim yapisi

itme/cekme prensibi

Komple sicaklik araligi ortam basinci

-0,095 ... 0,6 MPa

Galisma basinci tim sicaklik araligi -0,95 ... 6 bar

Komple sicaklik araligi ortam basinci -13,775 ... 87 psi

Sicakliga bagli calisma basinci -0,095 ... 1,4 MPa
-0,95 ... 14 bar

-13,775 ... 203 psi

Denizcilik siniflandirmasi

Bkz. sertifika

Kullanim havasi

I1S08573-1:2010’a uygun basingli hava [7:-:-]
Uretici deklarasyonuna gore kalite www.festo.com

Galisma ve pilot ortam hakkinda agiklama

Yaglamali operasyon miimkiin

Korozyona karsi dayaniklilik sinifi KBK

1 - Diisiik paslanma

PWIS uygunlugu

VDMA24364-B1/B2-L

Cevre sicakligi -10...80°C
Nominal sikma torku 15,5 Nm

Nominal sikma torkunun toleransi +20 %

Uriin agirlig: 30g

Baglanti sekli Altigen kose SW17

Pnomatik baglanti 1

Erkek dis R3/8

Pnomatik baglanti 2

6 mm hortum dis ¢apt i¢cin

Cozme halkasinin rengi mavi
Malzeme hakkinda not RoHS'a uygun
Malzeme, muhafaza PBT
Malzeme, skme halkasi POM
Malzeme, hortum sizdirmazlig NBR

Malzeme, hortum sabitleme elemani

Yiiksek alisimli paslanmaz celik
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