Lambali sizdirmazlik elemani

MC-LD-12-24DC
Oriin numarasi: 19145 FESTO
MSN1G, MSN1W bobinler icin.
Bilgi sayfasi
Ozellik Deger
Anahtarlama konum gostergesi LED
Baglanti sekli Merkezi M3 vida ile bobinli valf iizerine
Oriin agirhig 1,6g
Elektriksel baglanti Baglanti semasi Sekil A, EN 175301-803'e gore
DIN EN 175301-803 e gore
Kare yapi, MSC
Calisma gerilimi araligi DC 12..24V
Topraklama baglantisi Temin edilebilir
Nominal giig, 1sikli conta 0,05 W
Koruma sinifi IP65
Gevre sicakligi -25...85°C
PWIS uygunlugu VDMA24364-B2-L
Malzeme, muhafaza TPE-U(PU)
Renk saydam
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