Stop elemani
YSRW]J-7-10-A

Uriin numarasi: 192967
Uretimden kalkacak driin

HMPL dogrusal modiil igin.

imalattan kalkan tip. 2024'a kadar mevcut.Alternatif iiriinler icin

destek portaline bakin.

Bilgi sayfasi

FESTO

Ozellik Deger

Buyuklik 7

Strok 10 mm
Yastiklama kendinden ayarli

Yumuak karakteristik

Montaj pozisyonu istenildigi gibi
Hassas ayar 0,03 mm
Konum algilama Yaklasim sensori i¢in
Max. Darbe hizi 3m/s
Geriye dénme siiresi kisa <=0,2s
Geriye dénme siiresi uzun 1ls
Calisma sekli tek etkili
basili

Korozyona karsi dayaniklilik sinifi KBK

2 - Ortalama paslanma

PWIS uygunlugu

VDMA24364-B2-L

Gevre sicakligi 0...60°C
Yastiklama boyu 10 mm
Max. Dayama kuvveti 300N
Strok basina max.enerji emme degeri 2)
Saat basina max.enerji emme degeri 15.000 J
Max. Geriye kalan enerji 0,01)
Geriye dome kuvveti 1,7N
Uriin agirlig 75¢
Baglanti sekli Kontra somunlu
Malzeme, sizdirmazlik elemanlari NBR
Malzeme, muhafaza Piring
Nikel kapli

Malzeme, piston mili

Yiiksek alisimli celik
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