Vakum jeneratorii
VN-05-N-13-PQ2-VQ2

Uriin numarasi: 193635

Sirall, yliksek emis, genislik 14 mm, fis konnektorld.

Bilgi sayfasi

FESTO

o

Ozellik Deger
Nominal genislik, nozul 0,45 mm
Valf dilimi genisligi 13 mm
Montaj pozisyonu istenildigi gibi
Ejektoriin karakteristigi Yiiksek emis debisi
Inline
Tasarim yapisi Diiz Form
Maks. emis icin ¢alisma basinci 6 bar
Calisma basinci 1...8bar
Nominal ¢alisma basinci 6 bar
Atmosfere gére maks. emis 12 |/min
Nominal ¢alisma basincinda hava besleme zamani 1,57 s

Kullanim havasi

1S08573-1:2010’a uygun basingli hava [7:4:4]

Calisma ve pilot ortam hakkinda agiklama

Yaglamali operasyon miimkiin degil

Korozyona karsi dayaniklilik sinifi KBK

1- Disiik paslanma

PWIS uygunlugu

VDMA24364-B1/B2-L

Kullanim havasi sicakligi 0...60 °C
Gevre sicakligi 0...60°C
Uriin agirlig 16g

Baglanti sekli Hat doseme
Pnomatik baglanti 1 QS-6
Pnomatik baglanti 3 kanalsiz
Vakum baglantisi QS-6
Malzeme hakkinda not RoHS'a uygun
Malzeme, sizdirmazlik elemanlari NBR
Malzeme, alici noziil POM

Malzeme, muhafaza

POM-kuvvetlendirilmis

Malzeme, verici noziil

islenmis aliiminyum alisimli

Malzeme, rakor

Piring
Nikel kapli
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