Basing regiilatorii
LRS-3/8-D-O-MINI

Oriin numarasi: 194620
Classic - yeni konstriiksiyonlar i¢in kullanmayin

Kilitlenebilir ayarlama kafasi ile, ¢alisma basinci 12 bar a kadar.

Modern alternatiflere, tip numarasinin ilk dért basamagini arama

alanina girerek ulasabilirsiniz.

1
Bilgi sayfasi
Ozellik Deger
Buyiklik Mini
Seri D
Tetikleme giivenligi Anahtarli doner diigme
Montaj pozisyonu istenildigi gibi
Tasarim yapisi direkt kumandali membranli regiilator
Ayar fonksiyonu Cikis basinci sabit
On basinc dengeleyicili
Sekonder egzostlu
Basing gostergesi G1/8igin hazirlanmis
Galisma basinci 1...16 bar
Basing ayar araligi 0,5 ... 12 bar
Max. Basing histeresis degeri 0,2 bar
Standart nominal debi 1.700 l/min
Kullanim havasi IS08573-1:2010’a uygun basingli hava [7:4:4]
Asal gazlar
Galisma ve pilot ortam hakkinda agiklama Yaglamali operasyon miimkiin (diger islemler igin gerekli)
Korozyona karsi dayaniklilik sinifi KBK 2 - Ortalama paslanma
PWIS uygunlugu VDMA24364-B1/B2-L
Cikistaki havanin temizlik sinifi I1S08573-1:2010’a uygun basingl hava [7:4:4]
Asal gazlar
Kullanim havasi sicakligi -10...60°C
Cevre sicakligi -10...60°C
Uriin agirlig 450 g
Baglanti sekli On panel montaji
Hat déseme
Aksesuarli
Pndmatik baglanti 1 G3/8
Pnomatik baglanti 2 G3/8
Malzeme hakkinda not RoHS'a uygun
Malzeme, baglanti plakasi Cinko pres dokiim
Malzeme, sizdirmazlik elemanlari NBR
Malzeme, muhafaza Cinko pres dokiim
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