Solenoid valf
CDVI5.0-MT2H-5/3BS

Uriin numarasi: 196655 FESTO
CDVI valf adast i¢in, Kir Tutmayan Dizayn.
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Bilgi sayfasi

Ozellik Deger

Valf fonksiyonu 5/3 basingli
Tetikleme sekli elektriksel
Standart nominal debi 650 |/min
Galisma basinci -0,9 ... 10 bar
Tasarim yapisi Piston siirgiisii
Geriye dénme sekli mekanik yay
Nominal genislik 5mm

Egzost hava fonksiyonu kisilabilir
Sizdirmazlik prensibi yumusak
Yardimci el kumanda itme
Kumanda sekli Pilotlu

Pilot basinci beslemesi harici

Akis yoni cift yonlu
Cebri dinamizasyon hakkinda agiklama Anahtarlama frekansi min. 1/ay
Pilot basinci 3...8bar

b degeri 0,37

Cdegeri 3,2 |/sbar
Kapama siresi 25 ms
Kapama stiresi

Acma siiresi 12 ms
Konum degistirme zamani 17 ms

Kullanim havasi

1S08573-1:2010’a uygun basingli hava [7:4:4]

Calisma ve pilot ortam hakkinda agiklama

Yaglamali operasyon miimkiin (diger islemler igin gerekli)

Korozyona karsi dayaniklilik sinifi KBK

3 - Yuksek paslanma

PWIS uygunlugu

VDMA24364-B2-L

Kullanim havasi sicakligi -5...50°C
Gevre sicakligi -5...50°C
Uriin agirlig 210g
Baglanti sekli vidalanabilir

Pilot egzost baglantisi 82/84

Baglanti pleyti

Pnomatik baglanti 1

Baglanti pleyti

Pnomatik baglanti 2

Baglanti pleyti

Pnomatik baglanti 3

Baglanti pleyti

Pnomatik baglanti 4

Baglanti pleyti

Pnomatik baglanti 5

Baglanti pleyti

Malzeme hakkinda not

RoHS'a uygun

Malzeme, sizdirmazlik elemanlari

NBR
TPE-O

Malzeme, muhafaza
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