Montaj plakasi
VN-T6-BP-NRH

UOriin numarasi: 196956 FESTO

24 mm genislikte VN-... vakum jenerat6rii icin. Raya montaj.

Bilgi sayfasi

Ozellik Deger

Korozyona karsi dayaniklilik sinifi KBK 2 - Ortalama paslanma

PWIS uygunlugu VDMA24364-B1/B2-L

Cevre sicakligi 0...60 °C

Max. Sikma torku 0,8 Nm

Uriin agirlig: 12,4 g

Baglanti sekli gecis delikli
H-rayli

Malzeme hakkinda not RoHS'a uygun

Malzeme, plaka PA-kuvvetlendirilmis

Malzeme, itici POM

09.11.2023 - Degisiklige tabidir — Festo SE & Co. KG 1/1



