Kiiresel vana
HE-G3/8-LO

Uriin numarasi: 197133
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Bilgi sayfasi
Ozellik Deger
Tasarim yapisi Piston siirgiisii
Tetikleme sekli manuel
Sizdirmazlik prensibi yumusak
Egzost hava fonksiyonu kisilamaz
Yardimci el kumanda yok
Valf fonksiyonu 3/2 iki durumlu
Galisma basinci 1...10 bar
Cdegeri 20,95 l/sbar
b degeri 0,42
Standart nominal debi 5.200 |/min
Kullanim havasi I1S08573-1:2010’a uygun basingl hava [7:4:4]
Korozyona karsi dayaniklilik sinifi KBK 3 - Yiiksek paslanma
PWIS uygunlugu VDMA24364-B1/B2-L
Kullanim havasi sicakligi -10...60°C
Cevre sicakligi -10...60°C
Baglanti sekli Hat doseme

gecis delikli
Montaj pozisyonu istenildigi gibi
Akis yonu tek yonli
Uriin agirlig 1.100 g
Pnomatik baglanti 1 G3/8
Pnomatik baglanti 2 G3/8
Pnomatik baglanti 3 G1
Malzeme, sizdirmazlik elemanlari NBR

TPE-U(PU)
Malzeme, muhafaza Aliminyum pres dokim

PBT
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