Valf grubu
MH1

Uriin numarasi: 197334

Minyatr valfli.

Bilgi sayfasi

Genel data sheet - Kisisel degerler konfigiirasyonunuza baglidir.

Ozellik

Deger

Valf fonksiyonu

2/2 kapali, tek durumlu
3/2 kapali, tek durumlu
3/2 agik tek durumlu

Valf 6l¢iist 10 mm
Maks. standart nominal debi miktari 10 mm'de 10 l/dk
Galisma basinci -0,9 ... 8 bar

Miisaade edilebilirlik

c UL us - Recognized (OL)

CE isareti (bkz. uygunluk beyani)

EU-RoHS-RL uyarinca

Sertifika yayinlayan bolim UL MH19482
Nominal genislik 0,9 mm
Egzost hava fonksiyonu kisilabilir
Sizdirmazlik prensibi yumusak
Tasarim yapisi Yay geri getirmeli popet valf
Geriye donme sekli mekanik yay
Kumanda sekli direkt
Sinyal durum gostergesi LED
Vakumda kullanilabilir evet
Nominal ¢alisma gerilimi AC 24V
Nominal ¢alisma gerilimi DC 24V

5V

12V

Kullanim havasi

1S08573-1:2010’a uygun basingli hava [7:4:4]

Calisma ve pilot ortam hakkinda agiklama

Yaglamali operasyon miimkiin (diger islemler igin gerekli)

Korozyona karsi dayaniklilik sinifi KBK

1- Disiik paslanma

PWIS uygunlugu

VDMA24364-B2-L

Kullanim havasi sicakligi -5...40°C
Koruma sinifi IP40
IP65
Cevre sicakligi -5...40°C
Elektriksel baglanti Tekli baglanti
Multipin
Malzeme hakkinda not RoHS'a uygun
Tetikleme sekli elektriksel
Valf yerlerinin max. sayisi 24
Valf adasi yapisi Sabit mandal
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