Paralel tutucu
HGPM-08-EZ-G9

Uriin numarasi: 197564

Vidalarla direkt flans baglanti. Merkezleme icin iki adet merkezleme
pimi kullanilir.

Bilgi sayfasi

FESTO

ik

Ozellik Deger

Biiytiklik 8

Tutma ¢enesi basina strok 2mm

Max. Degistirme hassasiyeti 0,2 mm

Dénme simetrigi 0,15 mm

Tekrarlama hassasiyeti, tutucu <=0,05mm

Tutucu parmaklarin sayisi 2

Tahrik tird pnomatik

Calisma sekli tek etkili
kapali

Tutucu fonksiyonu Paralel

Tutma kuvveti emniyeti No

Tasarim yapisi Egimli yiizey

Konum algilama No

0,6 MPa (6 bar, 87 psi) degerinde toplam tutma kuvveti, kapatma 16 N

Galisma basinci 4 ... 8 bar

Tutucunun max. ¢alisma frekansi 4 Hz

0,6 MPa (6 bar, 87 psi) degerinde min. agma siiresi 1,9 ms

0,6 MPa (6 bar, 87 psi) degerinde min. kapatma siiresi 4,1ms

Kullanim havasi

I1S08573-1:2010’a uygun basingl hava [7:4:4]

Calisma ve pilot ortam hakkinda agiklama

Yaglamali operasyon miimkiin (diger islemler icin gerekli)

Korozyona karsi dayaniklilik sinifi KBK

1 - Dusiik paslanma

PWIS uygunlugu

VDMA24364-B2-L

Gevre sicakligi

5...60 °C

0,6 MPa (6 bar, 87 psi) degerinde tutma ¢enesi basina tutma kuvveti agma|8 N

Tutucu ¢enesi tizerindeki max. kuvvet Fz statik 10N

Tutma ¢enesi lizerindeki max. tork, Mx statik 0,1 Nm
Tutma ¢enesi lizerindeki max. tork, My statik 0,1 Nm
Tutma ¢enesi lizerindeki max. tork, Mz statik 0,1 Nm

Uriin agirlig 18¢g

Baglanti sekli Disi disli
Pnomatik baglanti M3

Malzeme hakkinda not RoHS'a uygun
Malzeme, kapak POM

Malzeme, muhafaza

islenebilir aliiminyum alasim, eloksalli

Malzeme, tutma ceneleri

Yiiksek alisimli celik
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