Solenoid valf
MFH-5-1/8-S-B

Uriin numarasi: 19759

Classic - yeni konstriiksiyonlar i¢in kullanmayin
Yardimci el kumandali, bobin ve soket dahil degildir.

Bobin ve soket ayrica siparis edilmelidir.

Modern alternatiflere, tip numarasinin ilk dért basamagini arama

alanina girerek ulasabilirsiniz.

Bilgi sayfasi

FESTO

Ozellik Deger

Valf fonksiyonu 5/2 tek durumlu
Tetikleme sekli elektriksel
Genislik 26 mm
Standart nominal debi 750 |/min
Mpa isletim basinci 0...1MPa
Calisma basinci 0...10 bar
Tasarim yapisi Popet oturtmali
Geriye donme sekli mekanik yay
Nominal genislik 5mm
Sizdirmazlik prensibi yumusak
Montaj pozisyonu istenildigi gibi
Yardimci el kumanda itme
Kumanda sekli Pilotlu

Pilot basinci beslemesi harici

Akis yoni tek yonli
Gegis Negatif gecis
Pilot basinci MPa 0,2 ...1 MPa
Pilot basinci 2...10 bar

b degeri 0,34

Cdegeri 3 |/sbar

Max. Anahtarlama frekansi 3Hz

Kapama siresi 30ms
Kapama stiresi

A¢ma siiresi 10 ms

Lojik O ile maks. pozitif test palsi 2.200 ps

Lojik 1 ile maks. negatif test palsi 3.700 ps

Kullanim havasi

I1S08573-1:2010’a uygun basingl hava [7:4:4]

Calisma ve pilot ortam hakkinda agiklama

Yaglamali operasyon miimkiin (diger islemler icin gerekli)

Korozyona karsi dayaniklilik sinifi KBK

1 - Dusiik paslanma

PWIS uygunlugu

VDMA24364-B1/B2-L

Depolama sicaklig

-40 ... 60 °C

Kullanim havasi sicakligi

-10...60°C

Kullanim havasi

I1S08573-1:2010’a uygun basingl hava [7:4:4]

Cevre sicakligi

-5...40°C

Oriin agirlig 220g
Elektriksel baglant F-bobini lizerinden, ayrica siparis edilmelidir
Baglanti sekli PR manifoldun tizerine
gecis delikli
Secenekler:
Pilot egzost baglantisi 84 M5
Pilot hava baglantisi 14 G1/8
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FESTO

Ozellik Deger
Pndmatik baglanti 1 G1/8
Pnomatik baglanti 2 G1/8
Pnomatik baglanti 3 G1/8
Pnomatik baglanti 4 G1/8
Pnomatik baglanti 5 G1/8
Malzeme hakkinda not RoHS'a uygun
Malzeme, sizdirmazlik elemanlari NBR
TPE-U(PU)
Malzeme, muhafaza Aliiminyum pres dokiim
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