Rakor somunu
MCK-PK-6-KU

Oriin numarasi: 211292 FESTO
Polimerik tasarim.

Bilgi sayfasi

Ozellik Deger

Buyuklik Disi dis M12x1

Komple sicaklik araligi ortam basinci 0...1MPa

Calisma basinci tiim sicaklik araligi 0...10 bar

Komple sicaklik araligi ortam basinci 0... 145 psi

PWIS uygunlugu VDMA24364-B2-L

Cevre sicakligi -10...60°C

Pnomatik baglantr 1 8 mm hortum dis ¢api i¢in

somunlu ¢engel konnektdr i¢ capt 6 mm igin

Malzeme, rakor somunu POM

Malzeme hakkinda not RoHS'a uygun
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