
Solenoid valf 
MCH-4-1/4
Ürün numarası: 2201
Üretimden kalkacak ürün

1 / 103.11.2021 – Değişikliğe tabidir – Festo SE & Co. KG

İmalattan kalkan tip. 2022'a kadar mevcut.Alternatif ürünler için 
destek portaline bakın.

Bilgi sayfası

Özellik Değer

Valf fonksiyonu 4/2 tek durumlu
Tetikleme şekli elektriksel
Çalışma basıncı 2 ... 10 bar
Tasarım yapısı Popet oturtmalı
Geriye dönme şekli mekanik yay
Koruma sınıfı IP65
Sızdırmazlık prensibi yumuşak
Kumanda şekli Pilotlu
Kapama süresi

Kapama süresi

23 ms

Açma süresi 16 ms
Kullanım havası sıcaklığı -10 ... 60 °C
Çevre sıcaklığı -5 ... 40 °C
Pnömatik bağlantı 1 G1/4
Pnömatik bağlantı 2 G1/4
Pnömatik bağlantı 3 G1/4
Pnömatik bağlantı 4 G1/4
Malzeme hakkında not RoHS'a uygun
Malzeme, muhafaza Aluminium döküm


