Kelebek vana

VZFB-D-50-WW-V4V4V

Uriin numarasi: 2464974
Uretimden kalkacak driin

Nominal cap DN50, kaynakli uglar ile, DIN 11850, FPM, malzeme 1.4404.
imalattan kalkan tip. 2022'a kadar mevcut.Alternatif tiriinler icin

destek portaline bakin.

Bilgi sayfasi

Ozellik

Deger

FESTO

Tasarim yapisi

2-yollu disk valf

Tetikleme sekli manuel
Sizdirmazlik prensibi yumusak
Montaj pozisyonu istenildigi gibi
Baglanti sekli Hat doseme

Proses valfinin baglantisi

Kaynakli uglar//kaynakli uglar

Nominal ¢ap DN

50

Akis yonu cift yonli
Proses valfinin nominal basinci 10
Tetikleme momenti 14 Nm
Standarda dayali DIN 11851
Ortam Su

Notr sivilar
Kullanim havasi sicakligi -15...140 °C

Malzeme hakkinda not

LABS iceren malzemeler mevcut
RoHS'a uygun

Gidalar igin guivenli

Tamamlayict malzeme bilgilerine bakin

Malzeme, muhafaza

Yiiksek alisimli paslanmaz celik

Govde icin malzeme numarasi

1.4404

Malzeme, disk

Yiiksek alisimli paslanmaz gelik

Disk icin malzeme numarasi

1.4404

Malzeme, mil

Yiiksek alisimli paslanmaz ¢elik

Saft icin malzeme numarasi

1.4404

Urtin agirhig

1.600 g

Korozyona karsi dayaniklilik sinifi KBK

4 - Cok yiiksek paslanma
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