Baglanti plakasi

VABP-S3-26V1G-G18-2M-R3

Oriin numarasi: 2605075 FESTO
Bilgi sayfasi

Ozellik Deger

Genislik 26 mm

Fonksiyon portu 32 G1/8

Fonksiyon portu 34 G1/8

Pnomatik port 22 G1/8

Baglanti pleyti
Pnomatik port 44 Baglanti pleyti
G1/8

Montaj pozisyonu istenildigi gibi

Calisma basinci 0...16 bar

Pilot basinci 3...8bar

Standart nominal debi 800 |/min

Kullanim havasi I1S08573-1:2010’a uygun basingl hava [6:4:4]
Korozyona karsi dayaniklilik sinifi KBK 0 - Paslanma yok

PWIS uygunlugu VDMA24364-B1/B2-L

Kullanim havasi sicakligi 0...50°C

Cevre sicakligi 0...50 °C

Oriin agirhig 1.200 g

Pilot hava baglantisi 14 M5

Pndmatik baglanti 2 G1/8

Pnomatik baglanti 4 G1/8

Malzeme hakkinda not RoHS'a uygun

Malzeme, manifold rayi islenmis aliiminyum alisimli

Malzeme, O halka NBR

Malzeme, vidalar Celik
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