Kilavuz birim
EAGF-V2-KF-80-

Uriin numarasi: 2608528

ESBF elektrikli silindir igin.
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Bilgi sayfasi

FESTO

Ozellik Deger
Buyuklik 80

Strok 1...550 mm
Ters yon boslugu 0 um

Montaj pozisyonu istenildigi gibi

Yatak

Rulman yataklamali

Tasarim yapisi

Yatak

Korozyona karsi dayaniklilik sinifi KBK

0 - Paslanma yok

PWIS uygunlugu

VDMA24364-B2-L

Cevre sicakligi -20...80°C
Max. Kuvvet Fy 2.300N
Maks. kuvvet Fy statik 3.120N
Max. kuvvet Fz 2.300N
Maks. kuvvet Fz statik 3.120N
Max. tork Mx 170 Nm
Max. Tork, Mx statik 231 Nm
Max. tork My 191 Nm
Max. Tork, My statik 259 Nm
Max. tork Mz 191 Nm
Max. Tork, Mz statik 259 Nm
Yer degistirme kuvveti 40N

0 mm strokda hareket eden kiitle 5.166 g

0 mm strokda ana agirlik 10.517 g
10 mm strok basina gelen ek agirlik 768

10 mm strok basina diisen ek kiitle 76 g

0 mm stroklu hareketli kiitlenin agirlik merkezi 54 mm

10 mm strok basina hareketli kiitlenin agirlik merkezi icin ek tolerans 3,8 mm
Baglanti sekli Disi disli
Malzeme hakkinda not RoHS'a uygun
Malzeme, kilavuz elemani islah celigi

Malzeme, muhafaza

islenmis aliiminyum alisimli

eloksal kaplama

Malzeme, boyunduruk plakasi

Celik
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