Doner flans
SNCS-100-R3

Uriin numarasi: 2895925

ngg

Bilgi sayfasi

FESTO

Ozellik Deger

Buyuklik 100

Standarda dayali ISO 15552 (6ncesinde VDMA 24652, 1S0 6431, NF E49 003.1, UNI 10290)
Versiyonlar Korozyona karsi miikemmel koruma

Korozyona karsi dayaniklilik sinifi KBK

3 - Yiiksek paslanma

PWIS uygunlugu

VDMA24364-B2-L

CD-0033 uyarinca RSBP siniflandirmasi F5a
Gevre sicakligi -40...150 °C
Urtin agirlig 684 g

Malzeme hakkinda not

RoHS'a uygun

Malzeme, sabitleyici

islenmis aliiminyum alisimli
Koruma tabakasi

Malzeme, kol sonu yatagi

PTFE
Paslanmaz celik

Malzeme, vidalar

Yiiksek alisimli paslanmaz celik
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