Pozisyon sensorii
SMEO-1-B

Uriin numarasi: 30457

Baglanti takimi dahil degildir.
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Ozellik Deger
Tasarim Blok tasarimi
Uygun oldugu standart EN 60947-5-2

CE isareti (bkz. uygunluk beyani)

EMC icin EU yonetmeligine uygun
algak gerilim cihazlariyla ilgili EU yonetmeligine uygun
EU-RoHS-RL uyarinca

UKCA isareti (bkz. Uygunluk Beyani)

Elektrikli ekipmanlar i¢in UK talimatlarina gore
Elektromanyetik uyumluluk i¢in UK talimatlarina gore
UK RoHS talimatlarina gore

Malzeme hakkinda not

RoHS'a uygun

Olgme degeri Konum

Ol¢me prensibi Manyetik Reed
Cevre sicakligi -20...70°C
Tekrarlama dogrulugu 0,2 mm

Anahtarlama ¢ikisi

kontakt zorunlu, ¢ift kutuplu

Anahtarlama elemani fonksiyonu

Normalde agik kontakt

Anahtarlama siiresi 0,5 ms

Kapama siiresi 0,03 ms

Max. Anahtarlama frekansi 500 Hz

Max. Cikis akimi 1A

Maks. ¢ikis akimi AC 1A

Maks. ¢ikis akimi DC 1A

Max. Anahtarlama giicti AC 40 VA

Max. Anahtarlama giicii DC 40 W

Gerilim diismesi =0V

Geriya kalan akim 0mA

Kisa devre korumali hayir

Asiri yike karsi dayanikli temin edilemez

Galisma gerilimi araligi AC 0..250V

Galisma gerilimi araligi DC 0..200V

Kutup korumali hayir

Elektriksel baglanti 1, baglanti tipi Kablo

Elektriksel baglanti 1, baglanti teknolojisi Acik ug

Elektriksel baglanti 1, pin/kablo sayisi 2

Cikis yoniinde baglanti eksenel

Kablo uzunlugu 2,5m

Kablo govdesinin rengi gri

Malzeme, kablo kilifi PVC

Baglanti sekli Aksesuarli

Sikma torku 2,9 Nm

Montaj pozisyonu istenildigi gibi

Uriin agirlig: 100 g

Renkli govde Siyah

Malzeme, muhafaza Epoksi recine
PC
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FESTO

Ozellik Deger

PET

Celik

TPE-O

Ginko pres dokiim
Hareketli kablo désemedeki ¢evre sicakligi -5...70°C
Koruma sinifi IP67
izolasyon gerilimi 250V
Asiri gerilim dayanimi 4 kV

PWIS uygunlugu

VDMA24364-B2-L

Kirlilik sinifi
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