Doner flans
SZB-32

Oriin numarasi: 30798 FESTO
DZH silindiri i¢in, uzun kenar; karsilik gelen eklem yer baglantilari LBZB, LN.

Bilgi sayfasi

Ozellik Deger

Biiyiiklitk 32

Montaj pozisyonu istenildigi gibi

Korozyona karsi dayaniklilik sinifi KBK 2 - Ortalama paslanma

PWIS uygunlugu VDMA24364-B2-L

Gevre sicakligi -40...90°C

Uriin agirlig 172 g

Malzeme hakkinda not RoHS'a uygun

Malzeme, sabitleyici Yiiksek alisimli paslanmaz celik

Malzeme, saplama celik, galvanizli

Malzeme, yatak Plastik

Malzeme, vidalar Galvanizli gelik

Malzeme, kilit Yay celigi, galvanizli
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