Soket cesitleri

KMV-1-230AC-2,5

Uriin numarasi: 30940

Kullanima hazir, V-tipi bobinler igin.

Bilgi sayfasi

FESTO

Ozellik Deger

Baglanti sekli Merkezi M3 vida ile bobinli valf tizerine
Montaj pozisyonu istenildigi gibi

Oriin agirhig 170g

Elektriksel baglanti Soket

Baglanti semasi, sekil B, EN 175301 803 uyarinca

Nominal ¢alisma gerilimi AC

230V

Kutup korumali

biitiin elektriksel baglantilar igin

Topraklama baglantisi

Temin edilebilir

Kablo uzunlugu 2,5m
Kablo ¢api 6 mm
Kablo yapisi 3x0,75
Koruma sinifi IP67
IEC 60529 ' a gore
Cevre sicakligi -20...80°C

CE isareti (bkz. uygunluk beyani)

alcak gerilim cihazlariyla ilgili EU yonetmeligine uygun
EU-RoHS-RL uyarinca

UKCA isareti (bkz. Uygunluk Beyani)

Elektrikli ekipmanlar icin UK talimatlarina gore
UK RoHS talimatlarina gore

PWIS uygunlugu

VDMA24364-B2-L

Korozyona karsi dayaniklilik sinifi KBK

1- Disiik paslanma

Malzeme, kablo kilifi PVvC
Malzeme, muhafaza PC
Malzeme, sikma baglantilar Bronz
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