Kilavuz birim
FENG-63- -GF

Uriin numarasi: 34484

kayar yatakli, dsnmeye karsi koruma saglar, yiiksek hassasiyette
kilavuzluk saglar.

Bilgi sayfasi

FESTO

Ozellik Deger
Buyuklik 63

Strok 10... 500 mm
Montaj pozisyonu istenildigi gibi
Yatak Kaymali yatak
Tasarim yapisi Yatak

PWIS uygunlugu VDMA24364-B2-L
Cevre sicakligi -20...80°C
Yer degistirme kuvveti 50N

10 mm strok basina diisen ek kiitle 48 ¢g

0 mm strokda ana agirlik 5.540 g

10 mm strok basina gelen ek agirlik 48¢g

0 mm stroklu hareketli kiitlenin agirlik merkezi 69 mm

10 mm strok basina hareketli kiitlenin agirlik merkezi i¢in ek tolerans 4,6 mm
Baglanti sekli Disi disli
Malzeme hakkinda not RoHS'a uygun

Malzeme, kilavuz elemani

Yiiksek alisimli gelik

Malzeme, muhafaza

islenebilir aliiminyum alasim, eloksalli

Malzeme, boyunduruk plakasi

islenebilir aliiminyum alasim, eloksalli
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