Kilavuz birim
FENG-63-250-KF

Uriin numarasi: 34517

rulman kilavuz yatakli, dénmeye karsi koruma saglar, yiiksek
hassasiyette kilavuzluk saglar.

Bilgi sayfasi

FESTO

Ozellik Deger

Biiyiikliik 63

Strok 250 mm

Montaj pozisyonu istenildigi gibi
Yatak Rulman yataklamali
Tasarim yapisi Yatak

PWIS uygunlugu VDMA24364-B2-L
Cevre sicakligi -20...80°C

Max. Kuvvet Fy 1.260N

Maks. kuvvet Fy statik 1.600 N

Max. kuvvet Fz 1.260N

Maks. kuvvet Fz statik 1.600 N

Max. tork Mx 75Nm

Max. Tork, Mx statik 95 Nm

Max. tork My 90 Nm

Max. Tork, My statik 115 Nm

Max. tork Mz 90 Nm

Max. Tork, Mz statik 115 Nm

Yer degistirme kuvveti 15N

Urtin agirhig 6.635¢g

Baglanti sekli Disi disli

Malzeme hakkinda not RoHS'a uygun
Malzeme, kilavuz elemani islah celigi
Malzeme, muhafaza islenebilir aliiminyum alasim, eloksalli
Malzeme, boyunduruk plakasi islenebilir aliiminyum alasim, eloksalli
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