Darbe emici
YSR-20-25-C

Uriin numarasi: 34574

Kendinden ayarlamali

Bilgi sayfasi

FESTO

Ozellik Deger

Biiyiiklitk 20

Strok 25 mm

Yastiklama kendinden ayarli

Montaj pozisyonu istenildigi gibi

Konum algilama No

Max. Darbe hizi 3m/s

Geriye dénme siiresi kisa 0,3s

Geriye dénme siiresi uzun 1s

Calisma sekli tek etkili
basili

Korozyona karsi dayaniklilik sinifi KBK

2 - Ortalama paslanma

PWIS uygunlugu

VDMA24364-B2-L

Cevre sicakligi -10...80°C
Yastiklama boyu 25 mm
Max. Dayama kuvveti 3.000 N
Strok basina max.enerji emme degeri 60

Saat basina max.enerji emme degeri 92.000 )
Max. Geriye kalan enerji 0,32)
Geriye dome kuvveti 10N

Uriin agirlig 318¢g

Baglanti sekli

Kontra somunlu

Malzeme hakkinda not

RoHS'a uygun

Malzeme, sizdirmazlik elemanlari

NBR

Malzeme, muhafaza

celik, galvanizli

Malzeme, piston mili

Yiiksek alisimli celik
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