Cengelli L tipi rakor
LCNH-1/8-PK-6

Uriin numarasi: 35987

donebilir, yiikseltilmis gévde, PAN, PUN, PP, PU, PR plastik hortumlar

icin, sizdirmazlik halkasi ile.

Bilgi sayfasi

Ozellik Deger

Nominal genislik 4,9 mm

Vidali saplamadaki sizdirmazlik tipi Sizdirmazlik halkasi
Calisma basinci tim sicaklik araligi -0,95 ... 10 bar

Kullanim havasi

1S08573-1:2010’a uygun basingli hava [7:-:-]

Galisma ve pilot ortam hakkinda agiklama

Yaglamali operasyon miimkiin (diger islemler igin gerekli)

Korozyona karsi dayaniklilik sinifi KBK

2 - Ortalama paslanma

PWIS uygunlugu

VDMA24364-B1/B2-L

Cevre sicakligi

0...60 °C

Pnomatik baglanti 1

Erkek dis G1/8

Pnomatik baglanti 2

8 mm hortum dis ¢ap! icin

Malzeme hakkinda not

RoHS'a uygun

Malzeme, muhafaza

Aliminyum
Cinko pres dokiim
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